Kone- ja laiteosat
Jousipainimet

Jousipainimet - Sile3, pitka, kauluksellinen kuulapainin

22080.1105

Tuotekuvaus

Kaytetaan pidattimena seké painimena.

Tassa mallissa on suurempi jousivoima verrattuna vakiomalliin "EH 22080. Jousipainimet, siled

malli, kauluksella ja kuulalla".

Materiaali

Runko
* Ruostumaton teras 1.4303

Kuula
* Ruostumaton teras, karkaistu

Jousi
* Ruostumaton teras

Lisatietoja
Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.
Jousipainimien joustoliike ja jousivoima
tarkistettu.

Viittaukset

Kaava pidatinvastuksen laskemiseksi, katso
lisatiedot tuoteryhmén alusta.

Lisaa tuotteita

+ Jousipainimet, Siled rakenne, kauluksella ja
kuulalla

+ Locators, with bore hole, for spring plungers

+ Locators, smooth, for spring plungers
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Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Tayttavat direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisdlla SVHC-aineita

Ei sisalld yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisédlla Prop 65 aineita
Ei sisélla Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ei sisélla konfliktimineraaleja

Tama tuote ei sisélla "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai

sen naapurimaista.”
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